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Steun voor holle vloer M16
ELEMENTKLASSE 5

• Verlijming bodemplaat op onafgewerkte vloer
 met behulp van steunlijm van Tate
• Verlijming hoofdplaat met onderkant van
 bekistingsplaat met behulp van steunlijm van
 Tate
• Fixatie met steunbevestigingslijm 
 van Tate zoals nodig

Steunpoot
Steunkop Hoofdplaat Ø 100 mm gedreven
 Dikte 2 mm
 Steunbuis 22x2 mm
 Tapsheid steunbuis met
 schroefdraad M16
 Hoofdplaat met buis gecentreerd
 gelast
Steunvoet Hoofdplaat Ø 60 mm gedreven
 Dikte 2 mm
 Schroefdraadbout M16 
 Bodemplaat met schroefdraadbout
 gecentreerd gelast

Testresultaten conform DIN EN 13213:2001
Elementklasse 5
Nominale puntbelasting 5 kN
Breukbelasting ≥ 10 kN
Afhankelijk van het Tate-systeem in kwestie

Benaming
F7-SHB M16 - SH  190-320 mm
Materiaal Staal, galvanisch verzinkt
 (transparant/blauwachtig 
 iriserend gepassiveerd)
De aangegeven instelgebieden dienen in acht te
worden genomen

https://www.kingspan.com/content/kingspan-dep/de/de/produkte/systemboden/einzelkomponenten/hohlbodenstutze-m16.html

